SIEMENS

Datenblatt 3VA2440-7TMS32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermdgenklasse C
Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=400A
ohne Uberlastschutz Kurzschlussschutz li=3...15 x In
Schraubenflachanschluss

Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung Kompaktleistungsschalter
Ausfiihrung des Produkts Starterschutz

Ausfiihrung des Uberstromauslésers ETU310M

Schutzfunktion des Uberstromauslésers |

Polzahl 3
Bemessungsisolationsspannung Ui 800 V

Maximale Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V

50/60 Hz

Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / AC / in 63,3 W
Betriebszustand / je Geréat

Verlustleistung / bei Bemessungsstrom / bei AC / je 21,1 W
Phasenpol / in Betriebszustand

Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl 15 000
der Betatigungen

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1/ 4 000
bei 380/415 V 50/60 Hz
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_29457

N-pol Schutz nachristbar Nein

Ausflihrung der Erdschlussiiberwachung Ohne
Produktfunktion
o Kommunikationsfunktion Nein
® Phasenausfallerkennung Nein
® sonstige Messfunktion Nein
Nettogewicht 4,3 kg
Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugré3e 630 A
Bemessungsdauerstrom lu 400 A
Betriebsstrom
® bei 40 °C 400 A
® bei 45 °C 400 A
® bei 50 °C 400 A
® bei 55 °C 400 A
® bei 60 °C 400 A
® bei 65 °C 400 A
® bei 70 °C 400 A

Schaltvermégen gemal IEC 60947
Schaltvermégensklasse des Leistungsschalters C

Ausschaltvermégen Grenzkurzschlussstrom (lcu)

® bei 240 V 150 kA
® bei 415V 110 kA
® bei 440 V 110 kA
® bei 500 V 85 kA
® bei 690 V 6 kA
Ausschaltvermégen Betriebskurzschlussstrom (lcs)
® bei 240 V 150 kA
® bei 415V 110 kA
® bei 440 V 110 kA
® bei 500 V 85 kA
® bei 690 V 6 kA
Einschaltvermégen Kurzschlussstrom (Icm)
® bei 240 V 330 kA
® bei 415V 242 kA
® bei 440V 242 kA
® bei 500 V 187 kA
® bei 690 V 9 kA

Einstellbare Parameter
Kurzzeitverzégerung / Kennlinientype umschaltbar / Nein
12t=ON/OFF
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einstellbarer Ansprechwert Strom / li min.
einstellbarer Ansprechwert Strom / li max.

Erdschlussschutzfunktion G / Kennlinientype
umschaltbar / 12t=ON/OFF

Mechanischer Aufbau

1200 A
6 000 A

Nein

Hohe [in]
Hoéhe
Breite [in]
Breite
Tiefe [in]
Tiefe

Anschlisse

9,8in
248 mm
54in
138 mm
4.3in

110 mm

Anordnung des elektrischen Anschlusses / flr
Hauptstromkreis

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses / fir
Hauptstromkreis

Anschlussquerschnitt, Schraubenflachanschluss;
Breite x Dicke; min.

Anschlussquerschnitt, Schraubenflachanschluss;
Breite x Dicke; max.

Hilfsstromkreis

vorderseitiger Anschluss

Schraubenflachanschluss

20 x 1

35x10

Anzahl der Wechsler / fiir Hilfskontakte

Zubehor

Produkterweiterung / optional / Motorantrieb

Ja

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP / frontseitig

® Umgebungstemperatur / wahrend Betrieb /
minimal

® Umgebungstemperatur / wahrend Betrieb /
maximal

® Umgebungstemperatur wéhrend der Lagerung /
minimal

e Umgebungstemperatur wahrend der Lagerung /
maximal

IP40
-25°C

70 °C

-40 °C

80 °C

Approbationen Zertifikate
Betriebsmittelkennzeichen / nach DIN EN 81346-2
(neu)

Q
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allgemeine Produktzulassung EMV Konformitatser
(Elektromagnet  kldrung
ische
Vertraglichkeit)

@ & Tl & Cé€

cce VDE EG-Konf.

Priifoescheinigungen sonstiges

Sonstige spezielle Bestatigungen Sonstige
Prifbescheinigunge
n

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2440-7MS32-0AA0

Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2440-7MS32-0AA0

CAXx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=445&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2440-7MS32-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2440-7MS32-0AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2440-7MS32-0AA0
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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letzte Anderung: 04.07.2018 @
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