SIEMENS

Datenblatt 3UF7310-1AU00-0

Digitalmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgange, Eingangsspannung
AC/DC 110-240V Relais-Ausgénge bistabil, max. 2 Digitalmodule, fir
SIMOCODE pro V Grundgerat

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Digitalmodul

Allgemeine technische Daten

Produktbestandteil

e Eingang fir Thermistoranschluss Nein

® Eingang fiir analogen Temperatursensor Nein

e Eingang fur Erdschlusserkennung Nein
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 4 000V
Schutzart IP IP20
Schaltverhalten bistabil
EMV-Stéraussendung

® gemal IEC 60947-1 Klasse A
EMV-Stérfestigkeit geman IEC 60947-1 entspricht Schéarfegrad 3
leitungsgebundene Storeinkopplung

e durch Burst geman IEC 61000-4-4 1kV

e durch Leiter-Erde Surge gemaR |IEC 61000-4-5 2 kV
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e durch Leiter-Leiter Surge geman IEC 61000-4- 1kV
5

feldgebundene Storeinkopplung geman IEC 61000- 10 V/m
4-3

Eingange/ Ausgénge
Anzahl der Eingénge
Anzahl der Digitaleingdnge
Anzahl der Analogeingénge

Anzahl der Ausgénge

N N O » &

Anzahl der Ausgange als kontaktbehaftetes
Schaltelement

Anzahl der Analogausgénge
Anzahl der Halbleiterausgénge

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage beliebig

Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung
Hoéhe 92 mm

Breite 22,5 mm

Tiefe 124 mm

Anschliisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

o fir Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb -25 ... +60 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +80 °C
e wahrend Transport -40 ... +80 °C
Umweltkategorie
e wihrend Betrieb gemé&R IEC 60721 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel),
3S2 (Sand darf nicht in die Gerate gelangen), 3M6
e wahrend Lagerung gemal IEC 60721 3K®6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel),
3S2 (Sand darf nicht in die Gerate gelangen), 3M6
e wahrend Transport gemaR IEC 60721 3K®6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel),

382 (Sand darf nicht in die Gerate gelangen), 3M6
relative Luftfeuchte
e wahrend Betrieb 5..95%

Sicherheitsrelevante KenngréfRen
Beri{ihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC/DC

Steuerspeisespannung bei AC
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® bei 50 Hz Bemessungswert 110 ... 240 V

® bei 60 Hz Bemessungswert 110 ... 240 V
Steuerspeisespannung bei DC
® Bemessungswert 110 ... 240 V
allgemeine Produktzulassung EMV Explosionsschu
(Elektromagnet tz
ische

Vertraglichkeit)

Explosionsschutzzer

@ @ ® [

ccc CSA UL C-Tick
Konformitdtser  Priifbescheinigungen Marine / Schiffbau
klarung
spezielle Typprifbescheinigu
c € Prifbescheinigunge ng/Werkszeugnis
n
EG-Konf. - GL
Marine / Sonstige
Schiffbau
ROVED Bestatigungen PROFINET- PROFIsafe-
& Zertifizierung _BpER Zertifizierung
DNV-GL
DNVGL.COM/AF Profibus

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7310-1AU00-0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7310-1AU00-0

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7310-1AU00-0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7310-1AU00-0&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=446&ci=472&cao=558
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=446&ci=&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=488&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7310-1AU00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7310-1AU00-0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7310-1AU00-0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7310-1AU00-0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7310-1AU00-0&lang=de
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