SIEMENS

Datenblatt

3TG10 01-1BB4

Abbidung dhnlich

Powerrelais, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 3S+10, DC 24V 3 polig,
Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm

Betriebsstrom
® bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert 8,4 A
® bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert 16 A
Spannungsart DC
Steuerspeisespannung
® bei DC Bemessungswert
— minimal 24V
— maximal 24V
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V 4 kW
Bemessungswert
Polzahl 4
Anzahl der Offner
o fiir Hauptkontakte 1
o fiir Hilfskontakte 0
Anzahl der SchlieRer
e fiir Hauptkontakte 3
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_09712

o fir Hilfskontakte

Referenzkennzeichen gemanR DIN 40719 erweitert
gemaR IEC 204-2 gemaR IEC 750

Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2
Schutzart IP
Umgebungstemperatur wéahrend Betrieb

Mechanische Daten:
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

e fir Hauptstromkreis

o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis
Befestigungsart Reiheneinbau
Breite
Hohe
Tiefe

K
IPOO
55...-25°C

Flachsteckanschluss
Flachsteckanschluss
Ja

36 mm

62 mm

61 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

Konformitatser-  Priifbescheini-
klarung gungen

cCC

€ © I

spezielle Priifbe-

‘ € scheinigungen

EG-Konf.

sonstiges

Bestatigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAXx-Online-Generator

http://support.automation.siemens.com/\WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TG1001-1BB4

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TG1001-1BB4

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1001-1BB4&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10 01-1BB4/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10 01-1BB4/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10 01-1BB4/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10 01-1BB4/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10 01-1BB4/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10%2001-1BB4/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10%2001-1BB4/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10%2001-1BB4/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3TG10%2001-1BB4/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TG1001-1BB4
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TG1001-1BB4
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1001-1BB4&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_22277
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