Produktdatenblatt

Technische Daten

XB4RFAQ02

Komplettsatz SPS, 22mm Metallausf.
progammierbarer Empfanger, 24-240V AC/DC

Hauptmerkmale

Produktserie Harmony XB4R

Produkt oder Komponententyp Komplettpaket Funkgerat ohne Batterie
Kurzbezeichnung des Geréts XB4R

Kopfmaterial Metall

Packungsinhalt

Ubertragungsfrequenz

1 Metall-Drucktaster, 1 Empféanger und 1 Satz Tastenschilder

2405 MHz fur Sender
2405 MHz fur Empfanger

Level oder Klasse

5M00G7W

Antennentyp

Ungerichtet

Gerateaufbau

ZBRRA
ZBRT1
ZB4BZ009
ZB4RZA0
ZBA79

Zusatzmerkmale

Betatigungsart

Funktaster ohne Batterie @ 22 mm auf Befestigungsschelle montiert

Empfangertyp

Programmierbarer Empfanger (2 Relais)

Nennhilfsspannung [UH,nom]

24-240 V AC/DC 50/60 Hz

Status-LED

1 LED grin fir Netz Ein

2 LEDs griin fur Relais EIN

2 LEDs griin fir Betriebsmodus

1 LED griin und gelb fur Empfangssignal

Kommunikationsprotokoll

Zigbee entspricht IEEE 802.15.4

Max. Leistungsaufnahme in W 1 mwW

Anzahl von Kanalen 1

Modulationstechnik 0-QPSK

Bandbreite 5 MHz

Antennenverstarkung 0 dBi

Montage

Produktzertifizierungen GOST
C-Tick
UL
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



CccC

CSA
Beschriftung CE
Normen CSA C22.2 No 14

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508

Funkvereinbarung

Nachhaltigkeit

RSS
ARIB T66
FCC
ICASA
ANATEL
SRRC
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Vertragliche Gewahrleistung
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