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() These dimensions will be especially checked of delivery
[With /E marked dimensions are only valid for internal use

T3 Only inspsction dimensions
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Weitere Daten siehe Katalog
further doto see catalog

Teile-Nr. Typ

part nr, 1£0,05 type
£1.261. VBWKE 4 -
L1261, 12 VBIWKFR & -

1
W
11,761, 18 VEEE 4 -
21,261, / EWEE 4 -

W

1

1

W

() Diese Mofie werden ber Abnahme besonders gepruft
\M\l /E gekennzeichnele Mafe sind nur Tir inlerne Zwecke gullig \

1 Awsschlieblich Prifmabe
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Katologter!
catologue port

77.261. | 30 VBWKE £ -
77 261 i % VBWKE § -
77.261. 174 ¥ VB L - -
77360, K it VB I Spez!e:le viprCk“”g
77261, 5 4 5 VBWKF & - 10 spectat packing
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Tolerierung noch DIN 7167/ Tolerance system occ. to DIN 7167, josyes B Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 Tst einzuholten.
[This DIN-stondord desbribes the envelope principle, According to the envelope Conformity with Wielond document UU-TOM-05/03 [1ist of prohibited /
principle the deviotions of form ond parollelism are limited by the size tolerances]. declarable hozordous subslunces] to be declored!
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Freitoleronz noch CAD - Zeichnung, keine manue! (en Anderungen I Verwendung: Blutt: Py
Generol tolerance CAD - drowing, no menual modificolions ol fowed JFirst Use: Sheel:

G@ Werkstoff/Material 2001 | Tag/Dote Nare Zeithnung Ne./Drawing Mo,

gﬁg;n\chnel ?g,@?, TRESEHAN Z7 . 261 . 1 227 . 0 01K

Mabslab/Seale EEEEELE

. [Wermgepr ‘ ‘ ‘ -
21 Stung_pcheck _ ~ MaBe in men/Dimensions ore in mm

Vol, mmalﬂﬂ,/Surf, mt| Ersatz Tir/Renlocement lor:

b [24.07.2006/ Type fenennung/Title

o | W wielamd |y, VERBINDUNGSSTECKER

Datum / Blott
Ind i ‘
DX | Date / Sheet Elgktrische IVB WKF insulated Jumper bar

Anderung/Revision Varbindungen L=,
1 2 3 UU-FEM-08/91
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