SIEMENS

Datenblatt

3SE5162-0CA00-1AJO

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Produkttyp-Bezeichnung
Hersteller-Artikelnummer
® des mitgelieferten Basisschalters
e der mitgelieferten Schaltkontakte

Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter

Positionsschalter Basisschalter Metallgehause XL, 56 mm breit
erhohter Korrosionsschutz Gerateanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x
(18/10) Sprungkontakte funktionsfahig bei -40 °C Schock- und
Schwingprifung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B

SIRIUS
Mechanische Positionsschalter
3SE5

3SE5162-0CA00-1AJ0
1x 3SE5000-0CA00, 1x 3SE5060-0CA00
Ja

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion

® Zwangsoffnung
Isolationsspannung

® Bemessungswert
Verschmutzungsgrad
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert
Schutzart IP
Schockfestigkeit

® gemaR IEC 60068-2-27

e fiir Bahnanwendungen gemaf DIN EN 61373
Schwingfestigkeit

Ja

400 V
Klasse 3
6 kV
IP66/IP67

30g/ 11 ms

Kategorie 1, Klasse B
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_03036
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SE5162-0CA00-1AJ0&language=de&caller=MALL

® gemal IEC 60068-2-6 0,35 mm / 5g

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)

® typisch 5000 000
elekirische Lebensdauer (Schaltspiele)

® bei AC-15 bei 230 V typisch 100 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) mit Schiitz 5 000 000
3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025,
3RT1026 typisch

Anzahl elektrische Schaltspiele je Stunde mit Schiitz 6 000
3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025,

3RT1026
thermischer Strom 10 A
Material des Gehéuses des Schalterkopfes Metall
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C- 1 A; fur einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Charakteristik
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink 10 A; fur einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG 6 A
Wirkprinzip mechanisch
Wiederholgenauigkeit 0,05 mm
Mindestbetatigungskraft in Betatigungsrichtung 30N
Lange des Sensors 107,7 mm
Breite des Sensors 56 mm
Ausfiihrung des Schaltkontakts mechanisch
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte 2
Anzahl der SchlieBer fiir Hilfskontakte 2
Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte 1
Betriebsstrom bei AC-15

® bei 24 VV Bemessungswert 6A

® bei 125 V Bemessungswert 6 A

® bei 240 V Bemessungswert 6A

® bei 400 V Bemessungswert 4A
Betriebsstrom bei DC-13

® bei 24 V Bemessungswert 3A

® bei 125 V Bemessungswert 0,55 A

® bei 250 V Bemessungswert 0,27 A

® bei 400 V Bemessungswert 0,12 A

Ausflihrung der Schnittstelle fur sicherheitsgerichtete ohne
Kommunikation

Bauform des Gehauses Quader, breit
Material des Gehauses Metall
Beschichtung des Gehduses kathodische Tauchlackierung
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Ausfiihrung des Gehauses gemal Norm

Antriebskopf

Nein

Ausfiihrung des Betdtigungselements
Ausfiihrung der Schaltfunktion

Schaltprinzip
Anzahl der Schaltkontakte sicherheitsgerichtet

Anschlisse/Klemmen

sonstiges, ohne, Basisschalter

Zwangsoffner mit entsprechendem zwangséffnendem
Antriebskopf

Sprungschaltglieder
2

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
® ecindrahtig
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung
® bei AWG-Leitungen eindrahtig
® bei AWG-Leitungen mehrdrahtig
Ausfiihrung der Kabeleinfiihrung

Kommunikation/ Protokoll

Schraubanschluss

1x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)
1x (0,5 ... 1,56 mm?), 2x (0,5 ... 0,75 mm?)
1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

3x (M20 x 1,5)

Ausfiihrung der Schnittstelle

ohne

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb
® wahrend Lagerung

Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub

-40 ... +85 °C
-40 ... +90 °C
ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage

Befestigungsart

beliebig
Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate
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allgemeine Produktzulassung funktionale Konformitatser
Sicherheit/Mas  klérung
chinensicherhei
t

Baumusterprifbesc

$ Al = C€

ccc CSA EG-Konf.

Priifoescheinig  Sonstige
ungen

spezielle Bestatigungen
Priifbescheinigunge
n

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5162-0CA00-1AJO

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/\WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5162-0CA00-1AJO

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJO

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5162-0CA00-1AJ0&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5162-0CA00-1AJ0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5162-0CA00-1AJ0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5162-0CA00-1AJ0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5162-0CA00-1AJ0&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_03035

letzte Anderung: 19.07.2018 &
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_24521
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