SIEMENS

Datenblatt 3SF1114-1KA00-1BA1

Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehduse, nach EN 50041
ASlsafe integriert AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT
Schleichschaltglieder 20 mit M12-Stecker 4-polig Kanal 1 an O,
Kanal 2 an O

IS

l Dl EREATE

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Mechanische Sicherheitsschalter
Produkttyp-Bezeichnung 3SF11
Hersteller-Artikelnummer

¢ des mitgelieferten Basisschalters 3SF1114-1KA00-1BA1
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter Ja
Produktfunktion

® Zwangsoffnung Ja
Isolationsspannung

® Bemessungswert 30V
Verschmutzungsgrad Klasse 3
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 0,8 kV
Schutzart IP IP66/IP67
Schockfestigkeit

® gemal IEC 60068-2-27 30g/11 ms
Schwingfestigkeit

® gemal IEC 60068-2-6 0,35 mm / 59

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_14646
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SF1114-1KA00-1BA1&language=de&caller=MALL

® typisch
Wirkprinzip
Wiederholgenauigkeit
Lénge des Sensors
Breite des Sensors
Ausfiihrung des Schaltkontakts
Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte
Anzahl der SchlieRer fir Hilfskontakte
Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte

Ausflihrung der Schnittstelle fir sicherheitsgerichtete
Kommunikation

Gehause

15 000 000

mechanisch

0,1 mm

99,7 mm

40 mm

mechanisch

2

0

1

ASlsafe Uber Stecker M12

Bauform des Geh&uses
Material des Gehauses
Beschichtung des Gehduses

Ausfiihrung des Gehauses gemal Norm

Quader, schmal

Metall

kathodische Tauchlackierung
Ja

Antriebskopf
Ausfiihrung der Schaltfunktion

Schaltprinzip
Anzahl der Schaltkontakte sicherheitsgerichtet

Anschlisse/Klemmen

Zwangsoffner
Schleichschaltglieder
2

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Ausfiihrung der Steckverbindung

AS-Interface-Slaveprofil
ID1-Code

Stecker M12

M12 Stecker, 4polig: Pin 1= ASI+ , Pin 2=n.b , Pin 3= ASI-, Pin
4=n.b.

0.B.F
F (hex, variabel 0...F)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb

® wahrend Lagerung

-25 ... +60 °C
-40 ... +80 °C

Versorgungsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung

® der optionalen LED-Anzeige
Versorgungsspannung
® der LED

DC

24V

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage

Befestigungsart

beliebig

Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate
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allgemeine Produktzulassung Konformititser  Priifbescheinig = Sonstige

klérung ungen
spezielle Bestatigungen Sonstige
Prifbescheinigunge
n
uL EG-Konf.

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlifb=3SF 1114-1KA00-1BA1

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/\WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SF1114-1KA00-1BA1

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF1114-1KA00-1BA1&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SF1114-1KA00-1BA1
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SF1114-1KA00-1BA1
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SF1114-1KA00-1BA1
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF1114-1KA00-1BA1&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_91737
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